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• ดีไซนรูปลักษณใหมสวยงามเขากับทุกการตกแตง
• ทํางานเงียบ ไมรบกวนการพักผอน
• ประหยัดไฟดวยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 คา SEER  
  ไมนอยกวา 13.0 ทุกรุน
• Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของ
  คอยลแลกเปลี่ยนความรอนดวยการใชคอยลทองแดงรวมกับ 
  Golden Fin เคลือบสารปองกันการกัดกรอนสีทอง ทั้งชุดคอยล
  ทําความเย็นและคอยลระบายความรอน เพิ่มความทนทานตอการ
  กัดกรอนไดดียิ่งขึ้นกวาสารเคลือบโดยทั่วไป ชวยใหคอยลมีอายุ
  การใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
• Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทําใหเครื่องทํางาน
  ผิดปกติ
• แผนฟอกอากาศ Silver Ion ชวยใหอากาศในหองบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
• แผนฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระดับ 
  2.5 ไมครอน ดวยฟลเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง พรอมดักจับกลิ่นที่
  ไมพึงประสงค

• พรอม Shut-Off Valve และฝาครอบวาลวทุกรุน
• ใชสารทําความเย็น R32 ที่มีคา GWP (Global Warming 
  Potential) ตํ่า และไมทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
• ระบบ Auto Restart เริ่มการทํางานของเครื่องโดยอัตโนมัติหาก
  เกิดระบบไฟฟาขัดของ
• เชื่อถือไดในประสิทธิภาพการทํางานดวยการรับประกันอะไหล
  คอมเพรสเซอรนาน 12 ป และอะไหลอื่นๆ 2 ป

• ปรับตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต 16-31  C และแสดงอุณหภูมิหองได
• ปรับความเร็วพัดลมไดถึง 5 ระดับ Mute, Low, Med, 
  High และ Turbo
• TURBO function ชวยเรงความเย็นในหองไดอยาง
  รวดเร็ว
• MUTE function ชวยลดรอบความเร็วของพัดลม
  ใหเสียงการทํางานที่เงียบสนิทสําหรับการนอนหลับ
• ECO function ชวยประหยัดการใชพลังงานของเครื่อง
• SLEEP function ควมคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมสําหรับ
  การนอนหลับ
• I FEEL function ปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ ดวยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
  ที่รีโมทเพื่อปรับอุณหภูมิหองใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
• DISPLAY function สามารถเลือกเปด-ปดไฟที่แสดงคาอุณหภูมิ
  ที่หนาจอตัวเครื่องได
• รีโมทหนาจอ LCD Backlight จะเรืองแสงสีสม เมื่อกดปุมใชงาน 
  เพื่อความสะดวกในการมองในที่มืด 
• Double Swing Function สามารถเลือกใหกระจายลมเย็นแบบ
  อัตโนมัติไดทุกรุน ทั้งบน-ลาง      ,ซาย-ขวา 

หมายเหตุ 1. สภาวะทดสอบภายใตมาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80  FDB/ 67  FWB (Indoor) และ 95  FDB (Outdoor)
 2. Dimensions ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกวางและความหนาไมรวมขาตั้งและฝาครอบวาลว
 3.     ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 ทุกรุน
 4. ขนาดหอง เปนคาที่กําหนดสําหรับการใชงานเครื่องปรับอากาศสําหรับหองโดยทั่วไป เชน หองนอน ที่มีอัตราสวนของพื้นที่รับแสงตามปกติ
 5. รายละเอียดผลิตภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ควบคุมการทํางานไดงายดวยรีโมทไรสาย

Outdoor unit ที่มีมาตรฐานการทํางานสูง
• ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
• Casing ทําสี Powder Paint เหมาะแกใชงานภายนอก 

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
เทรน (ประเทศไทย)
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