
 9,400 - 24,100 BTU/H Wall Type Model
MYW R32 Series 50Hz

Mini-Split Air Conditioner



เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5
• ดีไซน์รูปลักษณ์ใหม่สวยงามเข้ากับทุกการตกแต่ง
• ทํางานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน
• ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานใหม่ปี 2024
  ด้วยค่า SEER ไม่น้อยกว่า 17.10 ทุกรุ่น
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2134-2553 และ มอก.1529-2561 จาก สมอ.ทุกรุ่น
• Double Protection Heat Exchanger เพิม่ความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ
  Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทัง้ชุดคอยล์ทําความเย็นและคอยล์ระบายความร้อน เพิม่ความทนทาน
  ต่อการกัดกร่อนได้ดียิง่ขึน้กว่าสารเคลือบโดยทัว่ไป ช่วยให้คอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิง่ขึน้
• Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทําให้เครื่องทํางานผิดปกติ
• แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิง่ขึน้
• แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระดับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
  พร้อมดักจับกลิน่ที่ไม่พึงประสงค์

Outdoor unit ที่มีมาตรฐานการทํางานสูง
• ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพืน้ที่ติดตัง้
• Casing ทําสี Powder Paint เหมาะแก่การใช้งานภายนอก
• พร้อม Shut-Off Valve และฝาครอบวาล์วทุกรุ่น
• ใช้สารทําความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ตํา่ 
  และไม่ทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ
• ระบบ Auto Restart เริม่การทํางานของเครื่องโดยอัตโนมัติหากเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง
• เช่ือถือได้ในประสิทธิภาพการทํางานด้วยการรับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี 

ควบคุมการทํางานได้ง่ายด้วยรีโมทไร้สาย
• ปรับตัง้อุณหภูมิได้ตัง้แต่ 16-31 ˚C และแสดงอุณหภูมิห้องได้
• ปรับความเร็วพัดลมได้ถึง 7 ระดับ + Auto ได้แก่ Mute, Super low, Low, Med, High, Super high และ Turbo
• TURBO function ระบบเร่งการทําความเย็น ช่วยให้ห้องเย็นเร็วได้ทันใจ
• MUTE function ช่วยลดรอบความเร็วของพัดลมให้เสียงการทํางานที่เงียบสนิทสําหรับการนอนหลับ
• ECO function ช่วยประหยัดการใช้พลังงานของเครื่อง
• SLEEP function ควมคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสําหรับการนอนหลับ
• I FEEL function ปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ ด้วยเซน็เซอร์วัดอุณหภูมิที่รีโมทเพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้
  เหมาะสมมากยิง่ขึน้
• DISPLAY function สามารถเลือกเปิด-ปิดไฟที่แสดงค่าอุณหภูมิที่หน้าจอเครื่องปรับอากาศได้
• Anti-Mildew function ช่วยลดการสะสมความอับชืน้ที่คอยล์ทําความเย็นหลังปิดเครื่องปรับอากาศ
  ช่วยลดการสะสมเชือ้ราที่คอยล์เพื่อคุณภาพของอากาศที่ดีภายในห้อง 
• Double Swing Function สามารถเลือกให้กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติได้ทัง้บน-ล่าง    และซ้าย-ขวา
• LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทจะเรืองแสงสีส้ม เมื่อกดปุ่มใช้งาน เพื่อความสะดวกในการมองในที่มืด  



Options

1. IONIZER + UVC 

2. WIFI Control

Bipolar Ionic Generator (BIG) + UVC Sterilization
• รวมสุดยอดระบบฟอกอากาศเข้ากับระบบแสงยูวีฆ่าเชือ้ ที่
  ติดตัง้มากับเครื่องปรับอากาศ เพื่อยับยัง้ และฆ่าเชือ้โรค 
  เชือ้ไวรัส เชือ้รา รวมถึงฝุ่นควันพิษ
 
• Bipolar Ionic Generator ทําหน้าที่ปล่อยประจุลบที่เป็น
  ประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อกําจัดสิง่แปลกปลอมในอากาศ และ 
  UVC Sterilization จะปล่อยแสงยูวีหรือรังสีอัลตราไวโอเลต
  ที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับการฆ่าเชือ้ในวงการแพทย์ เพื่อ
  ฆ่าเชือ้โรคชนิดต่างๆ

สามารถควบคุมการทํางานผ่าน Smart Phone / Tablet ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว
และง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเปิด-ปิด ควบคุมอุณหภูมิ
ผ่าน Wifi Control

ชุดบานสวิงและโบลเวอร์ทําความสะอาดได้ง่าย
ขัน้ตอนง่ายๆ ในการทําความสะอาด
เพียง 3 ขัน้ตอนง่ายๆโดยไม่ต้องขันสกรู ก็สามารถทํา
ความสะอาดชุดบานสวิงและโบลเวอร์ได้

ถอดบานสวิง
ขึน้-ลงออก

ถอดแผ่นปิด
ด้านล่างออก

ถอดบานสวิง
ซ้าย-ขวาลง

1

2

3
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หมายเหตุ 1. สภาวะทดสอบภายใตมาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80˚FDB / 67˚FWB (Indoor) และ 95˚FDB (Outdoor)
 2. Dimensions ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกวางและความหนาไมรวมขาตั้งและฝาครอบวาลว
 3.     ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 ทุกรุน
 4. ขนาดหอง เปนคาที่กําหนดสําหรับการใชงานเครื่องปรับอากาศสําหรับหองโดยทั่วไป เชน หองนอน ที่มีอัตราสวนของพื้นที่รับแสงตามปกติ
 5. รายละเอียดผลิตภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
เทรน (ประเทศไทย)

0-2761-1111

Running Current
(Full Load)

Type

A 7.6

17.1 17.5 18.2 18.0

7.7 8.3 11.2

BLDC Motor

BLDC Motor

Rotary DC Inverter


